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产品特点和优势
设计紧凑耐用

易于安装

全通径球阀设计

结构材质：

技术参数

规格 类型 A B C D E F G
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GB

C

F

E
A

D

尺寸

常见规范
注：所有尺寸单位为英寸(mm)

!"

（带止回阀）

柔性法兰将旋转法兰接头和隔离阀结合在一起，无论泵的法兰方向如何，均可最大限度提高安装灵活性。这类设备可迅
速隔离循环泵进行维修，无需排空及重新灌注整个系统。艾蒙斯特朗柔性法兰成对使用，用于水力系统中的循环泵连
接。下游法兰包括一个低压降止回阀，可防止制热介质反向流动或重力驱动循环。柔性法兰将2螺栓法兰接头（常见于
小型循环泵）与一个全通径球阀融合在一起。这种实用的“一体化”设计减少了所需的管道接头数量，让水力系统更为
可靠、经济且易于维修。

可隔离泵，便于维修
绝缘套筒可防止电化学腐蚀
抗腐蚀的黄铜阀体和法兰
双丁腈橡胶 O 形密封圈，防止阀杆泄漏
¼圈开/合拉杆式手柄
K"、O"、1"、1¼"和1K "尺寸可选
NPT 和钎焊接头可选

开槽法兰螺栓孔
随附安装螺母和螺栓
旋转法兰安装更轻松快捷

最大限度降低了增量系统阻力
闭合时可提供“气密性”关断

阀和阀杆： 黄铜
法兰:  铸铁/铬酸盐
阀球:  镀铬黄铜
阀杆O形圈: 丁腈橡胶
阀座:  PTFE

最大工作压力:         150 psig (10.3 bar)
最大工作温度：       250°F (121°C)

按照图纸所示和制造商安装说明，准备并安装艾蒙斯特朗柔性法兰循环泵隔离法兰套件。隔离法兰应是全通径隔离阀，配
有一体式循环泵法兰接头及开槽孔。法兰将采用绝缘套筒和自由旋转功能，可在防止电化学腐蚀的同时，方便轻松对准固
定泵法兰。下游法兰应配有低压降止回阀，在保持泵流量特性的同时，防止反向流动或重力驱动循环。柔性法兰应采用黄
铜阀体和法兰、镀铬黄铜球阀球、PTFE阀座、双丁腈橡胶O型圈密封和杠杆式手柄制成。
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