
SG和FTV系列

 SG 吸入导流器和FTV多功能阀

文件编号： 35.11ch
日期： 2013年11月15日
替代： 35.11ch
日期： 2013年2月5日



4功能泵配件

 90°弯头

	将吸入导流器安装在任何泵吸入口上，都可以使管道转	90°
，可代替一个弯头。此外，吸入导流器可以旋转到泵吸入

口螺栓允许的任何位置（从垂直到水平方向）。

管道过滤器

	不锈钢过滤器的有效截面积至少为管道截面积的	250%。安

装有一次性细网过滤器，用于启动清洁。

变径弯头

 吸入导流器不但可以将同尺寸管道连接泵吸入口，还可以

连接比泵吸入口尺寸大一号的管道，因此可以节省一个变

径弯头。 

导向叶片

	出口上的稳流叶片使得吸入导流器可以用螺栓直接安装到

泵上，而无需额外的长直管，从而节省了空间和成本。

专为直接安装在卧式和立式泵的入口法兰上而设计。

Armstrong	吸入导流器	(sg)	安装在泵的吸入侧，以防

止被残留物和异物损坏，并优化水流效率。大多数装

置需要长径弯头、入口整流管路和	Y	形过滤器	-	吸入

导流器的	4	功能设计将所有这些功能集成为单个解决

方案，既节省了空间，又减少了安装成本。

sg、sg-tf、sgg、sghh和sgh-tf型吸入导流器
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ftv型多功能阀

 防滴截止阀

Armstrong	多功能阀按照在	150%	最大工作压力下防滴水隔

离的要求设计和测试。

缓冲止回阀 

Armstrong	多功能阀采用了弹簧闭合设计，可以有控制的

将阀关闭，从而防止阀由于重力或并联泵中的水流再循环

所引起的逆流而造成冲击。

节流阀

Armstrong	多功能阀使用旋塞-阀瓣设计，这是整合节流和

隔离功能最有效的阀类型。采用其他设计的阀可能在节流

或隔离方面很有效，但无法二者兼顾。
 

可变换式阀体设计 
Armstrong	ftv	可变换式阀体设计让您在现场即可将阀从直

型改为角型结构。

为使泵免受损坏，并保持高效运行，可在泵设备的出

口端使用	Armstrong	多功能阀	(ftv)。ftv	多功能阀集

截止阀、缓冲止回阀、节流阀和	90	度弯头的所有功能

于一体。

专为安装在离心泵的出口端上而设计。

多功能阀



明智之选

	·去除多余附件-部件数量更少。

	·采用	Armstrong	多功能阀-连接更少。

	·附件数量减少-安装时间更短。

	·去除泵入口管段-安装空间更小

立式管道泵

Armstrong
吸入导流器
(带过滤器）

Armstrong
多功能阀

	安装	Armstrong	立式管道泵只需最少的部件和

连接，从而实现最大程度的节约和最短的安装

时间。

Armstrong方法

基座安装型单吸泵

基座安装型双吸泵

Armstrong	
吸入导流器
(带过滤器)

Armstrong
多功能阀

Armstrong 
多功能阀

Armstrong 
吸入导流器
(带过滤器)

Armstrong吸入导流器和多功能阀...
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在基座安装型单吸泵、双吸泵和立式管道泵安装中

使用	Armstrong	多功能阀和吸入导流器可以省去如

下部件：

1. Y	形过滤器

2 . 入口长径弯头

3.	 	出口长径弯头

4 .	出口止回阀

5 .	出口截止阀

6  .	吸入管段

	

此外，采用	ftv-g	型还可以省去三处焊接法兰连接。

在基座安装型应用场合使用带有多功能阀和吸入导

流器的	Armstrong	立式管道泵，可以省去如下额

外部件：
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立式管道泵

传统方法
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7.	柔性连接器

8 .	 	惯性减震基座

9.	现场轴对中（未显示）

减少现场安装和材料成本



材质 压降表

吸入导流器和多功能阀压力/温度参数表

最大运行参数

吸入导流器

多功能阀
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sgh-tf pn25 
sghh pn25 
ftv-hf pn25 
ftv-g pn25 

sg-tf pn16 
sg, sgg pn16 
ftv-f pn16 
ftv-g pn16 

型号 阀体 阀瓣 阀杆和
弹簧

阀座
和 O 
型圈

管接头

ftv-f (最大300 
mm) pn16 铸铁 青铜 不锈钢 epdm 铜

ftv-fs (350 mm  
或更大)	pn16 铸铁 碳钢/epdm 不锈钢 青铜/

epdm 铜

ftv-hf pn25 球墨铸
铁 青铜 不锈钢 epdm 铜

ftv-g 球墨铸
铁 青铜 不锈钢 epdm 铜

型号 阀体 盖板 滤网 细网过
滤器 导向叶片

sg-tf (螺纹入
口最大50 mm) 球墨铸铁 球墨铸铁 不锈钢 镀锌钢 球墨铸铁

sg (最大	
300 mm)

铸铁 铸铁 不锈钢 镀锌钢 铸铁

sg	(350 mm   
或更大)

碳钢 碳钢 不锈钢 镀锌钢 碳钢

sgg, sghh 球墨铸铁 球墨铸铁 不锈钢 镀锌钢 球墨铸铁

最大运行条件 pn 16 pn 25

最大到12"/300 mm - 铸造 110°c 时16 bar 110°c 时25 bar

12"/300 mm以上 - 焊接 149°c 时12 bar n/a

注： 
设备已在150%的最大工作压力下经过水力测试。
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吸入导流器

	· 吸入导流器主体由铸铁、球墨铸铁或碳钢制成，带din法兰。对
大尺寸水泵入口，可提供相同尺寸的接口以节省变径接头。入口
螺纹尺寸可达到50 mm (2")。

	· 导向叶片可减少湍流，优化水流条件，并最大限度降低对水泵
部件的冲击。

	· 过滤器采用	3	mm	(V")	多孔不锈钢，星形结构的设计既增加了
强度，又提供了很大的流体有效截面积，从而减少了压降。

	· 作为标配部件提供的可拆除细网过滤器，可防止在初始运行期
间损坏机械密封或仪表。

	· 可选购的磁性过滤器能帮助清除系统中漂浮的金属颗粒。盖板
和O型圈可拆除，让您能够轻松检修过滤器。

设计优点

Armstrong ftv-ga 型多功能阀

流量指示刻度尺

Armgrip™	
防转凸耳

流量指示刻度尺

阀盖	O	形圈

不锈钢阀杆

阀座托架

黄铜阀瓣

不锈钢弹簧

阀座垫片

压力/温度
测量口排水口（在背面）

多功能阀

	· 减少现场安装和材料成本。

	· 带硬法兰的铸铁或球墨铸铁阀体，或带标准沟槽式端口的球墨铸
铁阀体。

	· 省去泵出口端所需的两个阀门，某些情况下，还可以省去一个	90°
弯头。

 · ftv-g	可省去三处焊接法兰连接。	

	· 软阀座可确保实现防漏关断。

	· 弹簧闭合设计针对立式安装设计了缓冲式无声止回阀功能。

	· 压力测量和泵节流功能。

	· 温度测量功能。	

	· 弹簧闭合设计止回阀，避免了停泵后由于重力或反向循环引起逆
流。	

	· 在全系统压力下，往后调阀杆，可以更换阀盖	O	形圈。

	· 适用于最大工作压力	25	bar	(375	psi)	和工作温度	150°c (300°f)。

	· 可在现场更换阀座，无需使用特殊工具。

 · “Y”形阀设计减少压降。

	· 阀	Cv	根据	ashare	针对系统静音运行的流量建议而设计。	

	· 流量指示器刻度尺包括阀杆、槽环和定位衬套，衬套上的四分之
一圈标记和阀杆上的刻线表示了近似的流量测量值。

Armstrong sg 型吸入导流器



Armstrong吸入导流器设计：

sg型：	 		配备铸铁或碳钢阀体，din	法兰，可提供最大500	mm	的出口尺寸。	

sg-tf型：	 	配备球墨铸铁阀体，bspt 螺纹入口连接和pn16出口法兰。可提供40	mm至	
50	mm的尺寸。

sgg型：	 配备球墨铸铁阀体，沟槽式入口连接和	pn16	出口法兰，可提供最大		 	
	 300	mm	的出口尺寸。

sghh型：	 	提供球墨铸铁阀体和	pn25 法兰，可提供最大	300	mm	的出口尺寸。

sgh-tf型：	配备球墨铸铁阀体，bspt 螺纹入口连接和	pn25出口法兰。可提供	 	
	 40	mm至50	mm的尺寸。

Armstrong  FTV 型多功能阀

ftv-fa	和	ftv-fs：	 	多功能阀配硬法兰（浇铸）。	
fa：法兰角型结构，提供最大	300	mm	的尺寸。	
fs：法兰直型结构，提供最大	600	mm	的尺寸。

ftv-ga	和	ftv-gs：	 	多功能阀配沟槽式连接，专为	Armstrong Armgrip™	法兰连接器或
标准的沟槽式管道接头而设计。	
ga：沟槽式角型结构，提供最大	300	mm	的尺寸。	
gs：沟槽式直型结构，提供最大	300	mm	的尺寸。

ftv-hfa	和	ftv-hfs：	配有角型或直型结构的	pn25	法兰，提供	200	mm	-	300	mm	尺寸。

硬法兰阀体或ArmgripTM法兰连接器

无论是硬法兰阀体还是	Armstrong	法兰连接器和多功能阀体的组合，都配有独特
的Armgrip™	防转凸耳，可确保泵安装牢固。

管段

带硬件套件的管段可提供最大	300 mm	的尺寸，用于将多功能阀连接至泵出口。
Armstrong ArmgripTM 法兰连接

可选件和附件

连接类型和配置

要了解世界各地 Armstrong 的位置，请访问  www.armstrongfluidtechnology.com
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