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解 决 方 案

4700系列
立式多级泵
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高效可靠的性能

立式多级泵

艾蒙斯特朗立式多级泵可提供
更优的水力效率，并显着降低轴
向推力载荷，从而实现更优异的
能效和更长的生命周期。这款泵
配置集装式机械密封，运行范围
最高至 180  m3/hr 和 300  m ，是
一系列工业和高层建筑等高扬
程应用的理想之选。

高效
持久 
高能效

具备更高的扬程，水泵可
服务于楼层更高的建筑

300+mtrs
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• 排气口

• 注水和测量口

• 排水口

创新性
水力设计

兼容标准iec电机尺寸

灵活适配各种电机

创新的设计可在不拆卸

电机的情况下更换机械

密封

维修方便

• ss304 不锈钢叶轮*

• ss304 不锈钢轴

• ss304 不锈钢机身

全套不锈钢结构

智能接口解决方案

                 

*可先配全套 ss316 不锈钢材料
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主要优势
降低运营成本 
集成的底座简化了安装，减少了劳动时
间和成本

节省空间 ​
立式设计最大程度地减少了占地面积

应用适配
12款不同泵型以及更更高的扬程范围，
可适配更广泛的应用领域

延长系统寿命
创新的叶轮设计减少了轴向推力载荷，
从而延长了电机轴承的使用寿命。 耐
用的机械密封可持续使用25年以上

饮用水应用的理想之选 
所有与水接触的部件均采用优质不锈 
钢材料，确保输送的水流符合的卫生  
要求 

主要特征
创新性水力设计
全套不锈钢结构	

延长电机轴承的使用寿命	

耐用的机械密封设计	

碳化钨轴承和轴承套

功能多样，设计可靠 

多级叶轮增压超过3 0 0  m 	  	

适用较低的流量和较高的扬程	

立式设计，集成底座	

                 



冷凝水和蒸汽锅炉补水系统	

清洗和清洁系统	

冷却应用	

机床设备	

增压应用	

食品和饮料	

制药	

增压应用	

喷水和消防系统	

区域供热和制冷	

冷却塔供水

工业应用 建筑服务

典型应用
艾蒙斯特朗立式多级泵是压力维护类应用的理  

想之选，例如消防系统中的补给水泵、冷却塔  

的注水泵、蒸汽发生器的补水泵以及工业应用

中的高压泵等。

艾蒙斯特朗泵产品适用的洁净水
应用领领域

供水
水处理，增压灌溉，农业特色应用

                 



  版本版本 qvms/l qvms/l 

能效范围

标称流量 3 5 10 15 20 32 45 64 90 120 150

电机功率  0.37 kW 至 18.5 kW 1.5 kW 至 75 kW 

流量范围 0.7 至 28 m3/hr 16 至 180 m3/hr

总扬程 12 m 至 230 m 14 m 至 305 m

流体处理
温度范围 (°c) -15 ~ +120

最大压力 (bar) 22 24 22 23 23 26 30 22 17 16 16

关键
零部件材料

叶轮 ss304 / ss316 (仅 L 机型)

泵体 ss304 / ss316 (仅 L 机型)

进水口/出水口 ss304 / ss316 (仅 L 机型)

外层套管 ss304 / ss316(仅 L 机型)

机封 碳化硅/EPDM

底座 铸铁

轴 ss304 / ss316(仅 L 机型)

接口 法兰 dn25 dn32 dn40 dn50 dn50 dn65 dn80 dn100 dn100 dn125 dn125

电机参数
标配电机机型 tefc, 2 极，3 相, 50 hz / 60 hz IE3

可按需选配 单相(最大2.2kW), 内置热敏保护, IE4 能效

水泵
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关注 我们
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