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解决方案概述
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集成泵送系统 (ips 4000)
商业hvac泵站
自动化解决方案
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内专业人士始终在寻
找改善成果的方法，其
首要任务就是降低项

目成本、最大限度降低风险和提
高住户舒适度，但为同时满足这些
目标所带来的压力也是一直存在
的现实问题。

Armstrong’s 采用独特的控制技术，打造先进的建筑设备
与控制网络，满足并超越变速泵运行的行业规范要求。便
利性和成本节约能否实现，取决于控制策略的选择。控制
策略越先进，就越容易实现所有的目标。我们提供的泵控
制解决方案各式各样，可以满足不同成本、风险和性能级
别的要求。 

实现成本节省的绝佳机会就是选择一个不依赖传感器的控
制系统。您可省去购买和安装远程传感器的成本，降低系统
控制对时间和材料的需求，同时还可以提高寿命周期系统效
率。

经验表明，优化泵送系统的性能可将泵送成本降低 30 -
70 %。利用您现在的楼宇管理系统 (bms) 资源，充分结合
现有的泵效率，能够节省的能源比您想象的还要多。

变速技术升级为节能提供了巨大的机遇，
无论建筑物是否安装有bms系统，变速技
术升级都很容易管理。

控制多达8台泵与16块区域

预编程自动化系统

展现最佳效率

综合控制解决方案可以帮助您充分利用机械系统的
改进潜力。通过以下途径提升价值是理想的选择： 

 — 将预先设计的控制解决方案作为成套解
决方案用于一次和二次变速泵应用。  

 — 最大限度提升水泵性能。  

 — 让水泵以独立模式运行或通过bms联网

运行。 

 — 最大限度降低安装成本。   

 — 通过直观的现场配置缩短安装时间。
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ips 4000

展现最佳效率

Armstrong 设计的包络泵配备无传感器技术，无需使用外部传感器就可满足 hvac 的负荷需求。
ips 中的无传感器并行技术能够对泵的运行进行优化，以便将泵消耗的能量降至最低。

好处 特征 

前期设备成本保证    

初装成本最低化 

采用主动性能管理系统进行持续诊断 

节能效果适用于大多数运行条件 

性能效率超过ashrae 90.1 2010标准 

易于安装和与现有的hvac系统集成 

通过屏幕实现轻松配置

专利的并行无传感器技术 

基于增强的控制能力和性能参数，优化
泵的并行和解除  

轻松选择预先设计的目录产品  

使用行业标准协议进行串行通信  

能与新装的或现有的hvac系统集成，即可
以独立模式运行，也可通过bms联网运行。                                  

多区域控制功能

泵数量
多达8台

内置传感器

负载

负载

负载

负载

二通控制阀

冷水机组建筑高度
ips 4000
控制器

可配置传统外部传感器

建筑自动 化/管理服务
(bas/bms)
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ips 4000 应用范围和特性

 • 采用顶部或专用配置实现可变主泵送控制，或采用顶部配置实现二级/三级泵送控制。
 • 多达8台泵、16块区域和8台流敏感设备 （可变主泵）。

 • 通过以下设施或措施响应各区域的制冷或制热需求：

 • 回水温度传感器；

 • 差压传感器；

 • 冷却区域阀门开度状态；

 • 无传感器系统控制技术；

 • 混合控制技术（无传感器控制技术加基于仪表的关键区域控制）

 • 基于无传感器并行技术(无传感器泵)或泵运行速度(无传感器泵)的曲线末端保护。

 • 流量验证功能

 • nema 12 /4x或ip54 /55防护等级

 • ul、csa、ce认证控制柜

 • BACnet™ ms/ tp 或 ip、Modbus rtu 通信协议

a r m s t r o n g flu i dt ec h n o lo g y. co m
a r m s t r o n g flu i d t ec h n o lo g y   
established 1934

丰富的控制功能、较低的初始装机成本、选型简单、易与bms集成，如此多

的特性组合是其他水泵控制解决方案无法提供的！

产品选择 & 配置
使用 ADEPT Select，可以轻松快速选择 适合您项目的

Armstrong 产品。访问  

adept.armstrongfluidtechnology.com 了解更多内容。
SELECT
ADEPT
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+91 (0) 80 4906 3555
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