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蒙斯特朗立式管道消防泵是高
质量、可靠的建筑消防安全系
统解决方案，性能可靠，质量

过硬，并通过UL和FM认证。立式配置可
节省时间和材料，让艾蒙斯特朗立式管
道消防泵成为一种经济型解决方案。

相对于行业标准的卧式消防泵减少10%

节省安装工作

节省70%的安装空间

分体式联轴设计，可在不拆除电机的情况下进行
基本维修

四周标准交货期，提升了交货时间灵活性

节省工期

立式管道泵设计可通过标准门洞，安装简便

节省人力

艾蒙斯特朗立式消防泵

节省维护费用 

节省改造工作

节省运费

节省材料和部件

艾

我们全新设计的立式管道消防泵可助您在诸多方面
实现节省：

相对于标准消防泵设计，占地面积更小，可为建
筑腾出更多可用建筑空间

立式管道泵设计所用的减震垫更小，所需的固定
附件更少

安装时无需对准

总重量减轻，节省运输和搬运费用



经过重新设计和改造，可最大限度
提高应用价值

• 
• 

能效安全

立式管道泵配置，最大限度减少了轴向推力，实现无振动运行

立式管道泵设计直接安装在管道中，因此无需惯性底座和混凝
土地基

经久耐用，总体维护和服务成本更低

高规格铸铁泵体

青铜制封闭式叶轮，保证水力平衡

可更换的青铜制耐磨环

填料函防腐蚀保护

通过UL认证和FM认证：可提供UL认证型号

250 psi最大工作压力
通过400 psi静压试验
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